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NGE系列
可换式节能适配器

12-90W

www.meanwell.com.cn
400-800-3608

200-600WLOP系列
超薄型基板型电源供应器

•可换 AC 插头 (欧、美、英、澳、中)

•通过多领域国际认证 (资通讯 / 医疗 / 工业 / 家用)

•80~264 VAC 全球通用输入，电压空载待机<0.075~1W

•-30~+70℃ 宽范围工作温度

•3年保固

注：韩国、印度插头安规申请中

•4�x2�、5�x3�低高度小巧尺寸（高：25.4~33.5mm）

•80~264 VAC 全球通用输入电压，空载待机 <0.5W

•通过多领域国际认证(资通讯、医疗、工业、家用)

•可提供 150% 峰值功率达 3 秒

•工作温度-40~+80℃

•设计符合2xMOPP，适用于BF类医疗应用

•过电压级别 OVCIII 、可操作在5000米高海拔

•3年保固
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